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智能驱动系统，全球服务网络
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SK 93072.1 SK 93172.1 SK 93372.1 SK 93672.1 SK 93772.1
a  [mm] 3 2 4 4,5 5
b  [mm] 3 2 4 4,5 5

SK 93072.1 - SK 93772.1

SK 92072.1 - SK 92772.1

___ SK 93072.1 - SK 93772.1
___ SK 92072.1 - SK 92772.1
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SK 200E

SK 180E
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FI ** 1~ 110-120V 1) 1~ 200-240V 2) 3~ 200-240V 3~ 380-500V

I

Size 71L* - -

3 0.25 ... 0.37kW 0.25 ... 0.55kW 0.37 ... 1.1kW 0.55 ... 2.2kW
Size 80 SH/LH LP

Size 90 SH/LH SP/LP

Size 100 LH/AH LP/AP

 II

Size 80 SH/LH LP

4 0.55 ... 0.75hp 0.75 ... 1.1kW 1.5 ... 2.2kW 3.0 ... 4.0kW
Size 90 SH/LH SP/LP

Size 100 LH/AH LP/AP

Size 112 MH MP

 III

Size 100 LH/AH LP/AP

7 - - 3.0 ... 4.0kW 5.5 ... 7.5kWSize 112 MH MP

Size 132 SH/MH SP/MP

 4

Size 132 LH -

17 - - 5.5 ...7.5kW 11 ... 22kWSize 160 MH/LH MP/LP

Size 180 MH/LH MP/LP

* 1)  

** 2)   

SK 205E-370-323-A (-C)

200E 205E 210E 215E 220E 225E 230E 235E
x - x - x - x -
- x - x - x - x
4 4 3 3 4 4 3 3
2 1 2 1 2 1 2 1
2 - 2 - 1 - 1 -
- x - x - x - x
- x - x - x - x
- - x x - - x x
- - - - x x x x
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SK 180E-750-340-B (-C)

FI ** 3~ 200-240V 3~ 380-480V

 I

Size 71 * - -

2 0.25 ... 0.55kW 0.25 ... 1.1kWSize 80 SH/LH LP

Size 90 SH/LH SP/LP

II

Size 80 SH/LH LP

3.3 0.75 ... 2.2kW 1.5 ... 2.2kWSize 90 SH/LH SP/LP

Size 100 LH/AH LP/AP

180E 190E
x x
3 3
2 2
2 2

optional optional
- -
- x
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1 : 5

1 : 10

1 : 8,7

50Hz 87Hz 100Hz 
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P1 n2 M2b fB iges FR FA
mm

[kW] [min-1] [Nm] [kN]

2,20 7,4 - 37 572 1,1 39,32 8,9 25,0 SK 92772.1 - 100LH/4 - SK 200E - 221 - 340 - A (-C) 67 B22-23
8,2 - 41 509 1,3 35,04 9,3 25,0 SK 92772.1 - 100LP/4 - SK 200E - 221 - 340 - A (-C)
9,1 - 45 463 1,4 31,85 9,5 25,0
10 - 51 413 1,5 28,38 9,7 25,0 SK 93772.1 - 100LH/4 - SK 200E - 221 - 340 - A (-C)
11 - 57 368 1,7 25,34 9,9 25,0 SK 93772.1 - 100LP/4 - SK 200E - 221 - 340 - A (-C)
13 - 64 328 2,0 22,59 10,0 25,0

M

B R

A

M M2b .

M2 [Nm],  M2b [Nm]

M2 (S1, 600 1/min) = 413 Nm 0,75 = 309,75 ~ 310 Nm

fn =
100

M2 = M2b fn

1/min



A10 G4014 www.nord.comA10 G4014 www.nord.com

SK 180E - 550-340-B - 80SH/4
SK 200E - 550-340-A - 80SH/4
SK 180E - 750-340-B - 80LH/4
SK 200E - 750-340-A - 80LH/4
SK 200E - 111-340-A - 90SH/4

SK 180E - 111-340-B - 90SH/4
SK 180E - 151-340-B - 90LH/4
SK 180E - 221-340-B - 100LH/4

SK 200E - 151-340-A - 90LH/4

SK 200E - 221-340-A - 100LH/4

SK 200E - 551-340-A - 132SH/4

SK 200E - 301-340-A - 100AH/4
SK 200E - 401-340-A - 112MH/4
SK 200E - 751-340-A - 132MH/4

SK 200E - 112-340-A - 132LH/4
SK 200E - 112-340-A - 160MH/4
SK 200E - 152-340-A - 160LH/4
SK 200E - 182-340-A - 180MH/4
SK 200E - 222-340-A - 180LH/4
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SK 180E - 550-340-B - 71L/4
SK 200E - 550-340-A - 71L/4
SK 180E - 750-340-B - 80SH/4
SK 200E - 750-340-A - 80SH/4
SK 180E - 111-340-B - 80LH/4
SK 200E - 111-340-A - 80LH/4
SK 180E - 151-340-B - 90SH/4
SK 200E - 151-340-A - 90SH/4

SK 180E - 221-340-B - 90LH/4

SK 200E - 221-340-A - 90LH/4

SK 200E - 301-340-A - 100LH/4

SK 200E - 401-340-A - 100AH/4

SK 200E - 551-340-A - 112MH/4

SK 200E - 751-340-A - 132SH/4

SK 200E - 112-340-A - 132MH/4
SK 200E - 152-340-A - 132LH/4
SK 200E - 222-340-A - 160LH/4
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SK 180E - 750-340-B - 71L/4
SK 200E - 750-340-A - 71L/4
SK 180E - 111-340-B - 80SH/4
SK 200E - 111-340-A - 80SH/4
SK 180E - 151-340-B - 80LH/4
SK 200E - 151-340-A - 80LH/4

SK 180E - 221-340-B - 90SH/4

SK 200E - 221-340-A - 90SH/4

SK 200E - 301-340-A - 90LH/4

SK 200E - 401-340-A - 100LH/4
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SK 200E - 551-340-A - 100AH/4

SK 200E - 751-340-A - 112MH/4

SK 200E - 112-340-A - 132SH/4
SK 200E - 152-340-A - 132MH/4
SK 200E - 182-340-A - 132LH/4
SK 200E - 222-340-A - 160MH/4
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SK 200E SK 180E

 1. SK 200E, SK 205E
SK 180E, SK 190E

- 

 2.
SK 200E,
SK 180E  

 - 
 -
 -

 3. SK 200E,
SK 180E  

 4. SK 200E, 
SK 180E  

      -  
      - 
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PLC

2,2 kW 7,5 kW 22 kW

SK 135E

SK 2xxE
0,25-22kW

SK 180E
0,25-2,2kW

0,25-7,5kW
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1a) 
> 4,0 kW (230V)

 > 7,5 kW (400V)

1b) 
> 1,5 kW (230V)
> 2,2 kW (400V)

1c) 
> 0,55 kW (230V)
> 1,1   kW (400V)

SK 2x5E

NO

YES

YES

NO

SK 180E

SK 190E

(BA)
205E / 200E

215E / 210E

 (ASI)
225E / 220E

+ STO/SS1* + ASI
235E / 230E

SK 2x0E

* STO -  
SS1 - 
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SK TIE4-SWT SK 2x0E

"L" = "ON"
"0" = "OFF"
"R" = "ON"

SK 2x5E

SK 180E

SK 190E

SK TIE4-POT SK 2x0E

SK 2x5E *
* 

SK 180E

SK 190E

SK CU4-POT SK 2x0E

SK 2x5E *

* 

SK 180E

SK 190E

SK POT1-1 SK 2x0E

SK 2x5E *

* 

SK 180E

SK 190E
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SK TU4-MSW + TI4-TU-MSW SK 2x0E

"1 ON"   = "ON"   Mains voltage on
"0 OFF" = "OFF"  Mains voltage off

SK 2x5E

SK 180E

* SK 190E

SK SSX-3A SK 2x0E

SK 2x5E 

SK 180E

* SK 190E

SK PAR-3H / SK PAR-3E SK 2x0E

SK 2x5E 

SK 180E

SK 190E

SK CSX-3H / SK CSX-3E SK 2x0E

SK 2x5E 

SK 180E

SK 190E
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SK 200E SK 205E SK 180E SK 190E

-
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SK 200E SK 205E SK 180E SK 190E

-

CANopen (CAO)

-

DeviceNET (DEV)

-

SK 200E SK 205E SK 180E SK 190E

-

EtherCAT (ECT)

-

-

Powerlink (POL)

-
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SK 2x0E SK 2x5E SK 2x5E SK190E 

- 
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 DRIVESYSTEMS

Getriebebau NORD GmbH & Co. KG, Rudolf-Diesel-Str. 1, D-22941 Bargteheide
Fon +49 (0) 45 32 / 401 - 0 , Fax +49 (0) 45 32 / 401 - 253, info@nord.com

Getriebebau NORD GmbH,  A-4030 Linz, Deggendorfstrasse 8
Fon +43 (0) 732 / 31 89 20, Fax +43 (0) 732 / 31 89 20 – 85, info@nord-at.com

Getriebebau NORD AG, Bächigenstraße 18, CH-9212 Arnegg
Fon +41-71-38899 11, Fax +41-71-38899 15, info@nord-ch.com
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NORD Drivesystems | Always close to you

Headquarter:
Getriebebau NORD GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 1
D - 22941 Bargteheide
Fon +49 (0) 4532 / 401 - 0 
Fax +49 (0) 4532 / 401 - 253
info@nord.com
www.nord.com
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目录 诺德产品系列摘选 

G4014  电子变频驱动一体机
▪ NORDBLOC.1 同轴斜齿轮减速电机
▪ 同轴斜齿轮减速电机
▪ 平行轴斜齿轮减速电机
▪ 斜齿轮伞齿轮减速电机
▪ 斜齿轮涡轮蜗杆减速电机

G1050  工业齿轮箱
一体成型箱体 50Hz，60Hz
▪ 平行轴
▪ 直角轴

G1035 UNIVERSAL 涡轮蜗杆减速电机
▪ SI和SMI

ELECTRONIC
VARIABLE SPEED DRIVES
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Parallel Gear Units,
NORDBLOC.1 Helical Gear Units,

 Helical-Bevel Gear Units,
 Helical Gear Units, 

 Helical-Worm Gear Units 

PRODUCT OVERVIEW
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G1035
UNIVERSAL  Worm gear units 
SI und SMI

EN

EN

F3018  SK180E变频器
F3020  SK200E变频器

DE

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

SK 180E
Dezentrale Antriebstechnik 
Frequenzumrichter
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PRODUCT OVERVIEW
G1050 • 50/60 Hz • mm
SK 7207 - SK 15507 Gear Units
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Large Industrial Gear Units
Parallel-Axis and Right-Angle
High Precision, Long Life, Low Maintenance

Intelligent Drivesystems, Worldwide Services

EN
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F 3020 DE

SK 200E

G1000  固定转速
一体成型箱体50 Hz,  60 Hz
▪ NORDBLOC.1 同轴斜齿轮减速电机
▪ 同轴斜齿轮减速电机
▪ 平行轴斜齿轮减速电机
▪ 斜齿轮伞齿轮减速电机
▪ 斜齿轮涡轮蜗杆减速电机



M
70

00

智能驱动系统，全球服务网络
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CN 电机
M7000
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诺德驱动集团 

集团总部及研发中心
德国汉堡附近的巴格特海德市

为众多行业
提供创新的驱动解决方案

机械产品
同轴、平行轴、伞齿轮和蜗轮蜗杆减速电机

电气产品
IE2/IE3/IE4电机

电子产品
集中和分布式变频器、电机启动器

7个技术先进的生产基地
供应驱动零部件

遍布五大洲的98个国家的分支机构
提供充足的库存、组装装配、技术支持和客户服务

全球雇员总数约3,600名
为您提供定制化驱动解决方案

www.nord.com/locator

诺德（中国）传动设备有限公司
地址：苏州工业园区长阳街510号
邮编：215026
电话：+86-512-8518 0277
传真：+86-512-8518 0278
info@nord.com.cn
www.nord.com

诺德传动集团成员
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