MAXXDR_IV_E® _dla techniki NORD@
mieszania | mieszadet

Reduktory przemystowe DRIVESYSTEMS




Grupa NORD DRIVESYSTEMS

Reduktory przemystowe Motoreduktory Przetwornice czegstotliwosci i rozruszniki silnikéw

» Gtéwna siedziba i centrum technologiczne
w Bargteheide pod Hamburgiem.

» Innowacyjne rozwigzania napedowe dla
ponad 100 gatezi przemystu.

» 7 wiodgcych technologicznie zaktaddw =
produkeyjnych wytwarza reduktory, silniki ‘e :'_:_-'_- -
i elektronike napedowg dla kompletnych - . =,
systemdw napedowych. i = — =

» NORD posiada 51 wiasnych oddziatow w G
36 krajach i partnerow dystrybucyjnych w ponad . =
50 krajach. Oferujg lokalne zaopatrzenie, centra . .
montazowe, wsparcie techniczne i obstuge ; .
klientow. T

» Ponad 4.000 pracownikéw na catym swiecie
tworzy rozwigzania dostosowane do wymagan
klientow.

= ._ f - z . %Ii =" . o ¥
Gtéwna siedziba w Bargteheide = - * ‘-‘ 3 . Produkcja silnikow * Produkcja i montaz Montaz silnikow
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NORD DRIVESYSTEMS jako jedyny producent dzigki serii
MAXXDRIVE® dysponuje kompletnym systemem napgdowym na
bazie reduktoréw przemystowych z korpusem jednoczgsciowym
do zastosowan w zakresie techniki mieszania i mieszadet.

Charakterystyka/Moc

» Bardzo duze bezpieczenstwo pracy dzieki optymalnej szczelnosci

» Korpus jednoczesciowy o zwartej konstrukcji, matym ciezarze i
matej przestrzeni montazowej

» Dobre zabezpieczenie przed przeciekami, opcjonalnie
TRUE DRYWELL

» Wytrzymata i odporna na odksztatcenia konstrukcja
pozwalajgca na maksymalne obcigzenia

» Krotkie catkowite odlegtosci miedzy osiami prowadzg do matych
momentdw zginajgcych i duzej trwatosci w catym systemie
napedowym

» Zoptymalizowane konstrukcyjnie adaptery IEC/NEMA,
unikanie niedopuszczalnych wibracji

» Rdzne opcje mocowania zapewniajgce fatwg i
ekonomiczng integracje w zastosowaniach w zakresie
techniki mieszania i mieszadet

Dostepne wielkosci i przetozenia

» Seria standardowa jako reduktor walcowy lub walcowo-stozkowy
» Pionowe i poziome potozenia montazowe
» Dopasowanie do przypadku zastosowania

» Rozwigzanie zoptymalizowane pod wzgledem ekonomicznym
i technicznym

{ﬁeol‘
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DRIVESYSTEMS

Reduktory walcowe MAXXDRIVE®

2-stopniowe 3-stopniowe
Wielkosci: 11 Wielkosci: 11
Zakres momentow Zakres momentow

obrotowych [kNm]: 15 — 255
Zakres przetozen: 5,6 — 28

obrotowych [kNm]: 15 — 280
Zakres przetozen: 22,4 — 400

Reduktory walcowo-stozkowe MAXXDRIVE®

3-stopniowe 4-stopniowe
Wielkosci: 11

Zakres momentow

obrotowych [kNm]: 15 — 255
Zakres przetozen: 12,5 — 112

Wielkosci: 11

Zakres momentow
obrotowych [kNm]: 15 — 260
Zakres przetozen: 80 — 450
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NORD DRIVESYSTEMS

MAXXDRIVE® dla techniki mieszania | mieszadet

Rozwigzania napedowe
NORD zabezpieczone przed
Wybuchem

Systemy napedowe dla obszarow
zagrozonych wybuchem strefy
1,2,211ub 22

Firma NORD DRIVESYSTEMS jest

certyfikowanym producentem i posiada

kilkudziesigcioletnie doswiadczenie w

zakresie ochrony przeciwwybuchowej

napeddw. Zabezpieczone przed wybuchem

napedy NORD DRIVESYSTEMS

znajdujg zastosowanie w wielu branzach

i obszarach przemystu. NORD

dostarcza na zamdwienie napedy, silniki,

przetwornice i systemy napedowe z

ochrong przeciwwybuchowa:

» Zgodne z dyrektywg UE 2014/34/UE

» Certyfikowane przez Federalny Urzad
Badarn Fizyczno-Technicznych (PTB)

» Certyfikowane przez DEKRA EXAM GmbH

» Certyfikowane przez NANIO CCVE dla EAC Ex
Systemy oparte na komponentach o

wysokiej jakosci sg zaprojektowane

zgodnie z wymaganiami klientow i
dostosowane do konkretnej aplikacii.

Silniki zabezpieczone przed
wybuchem

» Zgodne z kategorig 2G / 3G lub 2D / 3D

» Dlastrefy 1/2 (gaz) lub 21 /22 (pyh)

» Zgodne z EN 60079-7 lub EN 60079-31

» Rodzaj ochrony przed zaptonem Ex eb lub tc

Reduktory zabezpieczone przed
wybuchem

» Zgodne z kategorig 2G / 3G lub 2D / 3D
» Dlastrefy 1/2 (gaz) lub 21/ 22 (pyd)

» Zgodne z DIN ISO 80079-36 / -37

» Rodzaj ochrony przed zaptonem h
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Systemy napedowe dla mieszadet

NORD oferuje kompletne rozwigzania napedowe dla techniki mieszania i
mieszadet sktadajgce sig z silnika elektrycznego, przetwornicy czestotliwosci,
reduktora MAXXDRIVE® i akcesoriéw pochodzace od jednego wytwarcy.
Dzigki szerokiej ofercie modutowych produktéw i wysokiej gtebokosci
przetwarzania mozna dostosowac system napedowy do wymagan klienta
pod wzgledem technicznym i komercyjnym.

Silniki standardowe / M7000, M7002

» Wysoko efektywne

» Spetniajg migdzynarodowe przepisy i dyrektywy
» Mozliwy bogaty wybdr opcji

» Nadajg sie do pracy z przetwornicg czestotliwosci

» Duze rezerwy przecigzeniowe

Wielkosci: 63 — 315

Moc: 0,12 — 200 kW

Liczba biegundw: 2, 4, 6, 8

Stopien ochrony: IP55, opcjonalnie IP66
Klasa temperatury: ISO F, opcjonalnie ISO H
Klasa efektywnosci: IE1, IE2, IE3, IE4, IE5+

Reduktory przemystowe MAXXDRIVE® / G1050

» Wszystkie gniazda tozyskowe i powierzchnie
uszczelniajgce sg obrabiane w jednym zamocowaniu

» Korpus jednoczesciowy, brak potgczen rozdzielajgcych
poddawanych oddziatywaniu momentu obrotowego

» Precyzyjne ustawienie 0si zapewniajgce cichg prace
» Duza trwatosc, niewielki zakres obstugi

» Zakres przetozen 5,54 do 400:1 przy takich samych
wymiarach

» Reduktory walcowe i walcowo-stozkowe
» Kompaktowa konstrukcja

» Dopasowane opcje tozysk zapewniajgce wysoka
obcigzalno$¢ promieniowg i osiowa

Wielkosci: 11
Moment obrotowy: do 282 kNm
Przetozenie: 5,54 — 30.000:1



NORD®

DRIVESYSTEMS

Przetwornica czestotliwosci NORDAC FLEX/E3000
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Wielkosci: 4

» Zdecentralizowana przetwornica
czestotliwosci

» Regulacja predkosci obrotowej

» Montaz na silniku i na cianie

» P55 (opcjonalnie IP66)

» Zintegrowany sterownik PLC

Napigcie: 1 ~110-120V, 1 ~200-240V
3~200-240V,3~380-500V

Moc: 0,25 — 22 kW

Przetwornica czestotliwosci NORDAC PRO/E3000

1 SEASERIRIAYS

Wielkosci: 11

Napigcie: 1 ~110-120V,1 ~200-240V
3~200-240V,3~380-480V

Moc: 0,25 — 160 kW

» Przetwornica czgstotliwosci do
instalacji w szafie sterowniczej

» Regulacja predkosci obrotowej

» Bezczujnikowe sterowanie
wektorem pradu (sterowanie ISD)

» Zintegrowany sterownik PLC
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NORD DRIVESYSTEMS

MAXXDRIVE® dla techniki mieszania | mieszadet

System napedowy dla podwojnych mieszadet

Napedy wspétosiowe sg czesto stosowane w mieszadtach i mieszarkach, ktore wymagaja podwojnego
mieszadta ze wzgledu na duzy zbiornik. Podwajne mieszadta sktadajg sie np. z fopatek, ktére obracajg
sie w $rodku zbiornika w jednym kierunku oraz z blachy twornikowej lub zgarniacza blaszanego, ktdry
obraca si¢ w przeciwnym kierunku. Stuzy to do oddzielania przywierajgcego materiatu od dna i $ciany
zbiornika i wprowadzania go z powrotem do procesu mieszania.

Wat w wale

W przypadku mieszadet wspétosiowych firma NORD oferuje mozliwosé pracy dwaoch watdw jeden
w drugim. Wewnetrzne mieszadto jest napedzane przez gorny reduktor, a zewngetrzne mieszadto przez
dolny reduktor. Kierunek obrotu i predkos¢ obrotowa mieszadet sg niezalezne od siebie.

Kombinacje napedowe

» Reduktor walcowo-stozkowy —
Reduktor walcowo-stozkowy

» Reduktor walcowy — Reduktor walcowy Gorny reduktor

» Reduktor walcowo-stozkowy —

Reduktor walcowy Dolny reduktor

Sciana zbiornika

Zewnetrzne
mieszadto

Wewnetrzne
mieszadto

1

» Kombinacja
Reduktor walcowy —
Reduktor walcowy
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Systemy napedowe dla kadzi filtracyjnych

Filtracja brzeczki jest wazng czescig procesu warzenia piwa. Kadz filtracyjna to naczynie stuzgce
do oddzielania brzeczki od statych sktadnikow zacieru, ktdre dziata podobnie jak duze sito.
Zazwyczaj posiada szczelinowe, perforowane dno, ktdre zbiera zuzyte, zmielone ziarna, podczas
gdy brzeczka moze byc filtrowana przez warstwe z ziaren. Naped kadzi filtracyjnej obraca sig

i podnosi maszyne spustowa wewnatrz zbiornika. Firma NORD oferuje zindywidualizowane
koncepcje napedow réwniez dla tego specjalnego zastosowania.

Zewnetrzny Reduktor
wentylator walcowo-stozkowy
(chtodzenie) (obracanie)

i Zbiornik wyréwnawczy oleju
(smarowanie)

Wrzeciono

Reduktor przemystowy (obracanie) ey p———

Reduktor walcowo-stozkowy wrzeciona
(podnoszenie / opuszczanie)

Zbiornik wyréwnawczy

Czuinik pomiarowy oleju (smarowanie)

(pozycja podniesienia)

NORD®

DRIVESYSTEMS

» Systemy napedowe dla kadzi
filtracyjnych od 2 m2 do 30 m3

» Standardowe rozwigzania dla
Srednicy kadzi do 14 m

» Zintegrowane urzgdzenie
podnoszace

» Skok wrzeciona lub instalacja
przygotowawcza dla
hydraulicznych systemow
podnoszenia

» Kompletna jednostka napgdowa
od jednego producenta

» Opracowane we wspotpracy z
liderami branzy

» Sprawdzone podczas
dtugotrwatych testow

» Konstrukcja dedykowana do
wymagan aplikacji

www.nord.com | 7



NORD DRIVESYSTEMS

MAXXDRIVE® dla techniki mieszania | mieszadet

Obcigzenia i fozyskowanie watu wyjsciowego

Rozstaw “, 5 s Zwiekszony rozstaw tozysk “,

tozysk | (opcja: VL../KL..)
VY. Wl

(standard) “T__4ji[¥ r [ |

: =
| 2 0o » Wieksze dopuszczalne:

M » Obcigzenia promieniowe Fr

» Obcigzenia osiowe Fa
» Wieksza trwato$c tozysk
» Mniejsze momenty zginajace Mg
» Mniejsze obcigzenie tozysk
Fa » Mniejsze odchylenie w

Opcje smarowania Opcje watow wyjsciowych

e 1

Wodny uktad Powietrzny uktad
Sprzegto kotnierzowe chtodzenia oleju (CS1) chtodzenia oleju (CS2)

"
Wat drgzony z wpustem B_—
pasowanym* / "_
5? Ogrzewanie Wezownica
olejowe (OH) chtodzgca (CC)

Wat drgzony z pierscieniem

zaciskowym*
- "’j
53 4 A _...-"".- :
B P &/ A
Smarowanie "7 Wat petny z wpustem Wentylator Wentylator
olejem pod cisnieniem (LC / LCX) pasowanym* promieniowy (FAN) osiowy (FAN)

*Wszystkie waty wyjsciowe s3 dostepne réwniez w wymiarach specjalnych i w wersji ze stali szlachetnej (nierdzewnej).
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Koncepcije tozysk i uszczelnien dla roznych wymagan

» Wersje z tozyskami wateczkowo-stozkowymi do duzych obcigzen osiowych (KL2, KL3, KL4, KL6)

— e
Il 1l 1
LT o]
1T | -
— B
[\ ‘ i)
] |
Uszczelnienia .
Quadriplip O
tozysko o Jy; N
duzej nosnosci };g % .
Smarowniczka
C# = Cw =)
Uszczelka watu
wyjsciowego ﬂ'\/\/\\J
VL2 — zwigkszony rozstaw fozysk
» Do duzych obcigzen
[
[ 1 1
O
‘ B
B
— V-ring
| Rurapionowa  © I
. O-ring
k 0-ring °O
Przytacze /‘tg’nh 7
czujnika .
tozysko o duzej j— Smarowniczka
no$nosci ﬂ-_
Uszczelka watu
wyjsciowego W

VL4 —jak VL2, z rurg pionowa (TRUE DRYWELL)

» Maksymalne zabezpieczenie dzieki zredukowanemu
poziomowi oleju i rurze pionowej

NORD®

DRIVESYSTEMS
gy .
1 1
[H O]
-
\ |
" PR 3
Piercien Uszczelnienia
odrzutowy oleju Quadnp“p °O

Przytacze czujnika

przeciekow oleju

tozysko o duzej -
no$nosci | [

)% % Smarowniczka
g =

Uszczelka watu
wyjsciowego

VL3 — jak VL2, z pierscieniem odrzutowym oleju (DRYWELL)

» Dodatkowe zabezpieczenie przez przeciekami dzigki dodatkowej
komorze zbierajgcej w kotnierzu i optycznemu wskaznikowi
przeciekow

» Opcjonalnie z czujnikiem

AW
o e e e LY
[ 1 1
T S
- B i
I
B
— V-ring
L Rura pionowa |B
} 0-ring .
L 0-ring O
Przytacze \ = L ———
czujnika \ )
tozysko o duzej Smarowniczka

no$nosci

Uszczelka watu
wyjsciowego

VL6 — jak VL4, bez kotnierza wyjsciowego

» Maksymalne zabezpieczenie dzigki zredukowanemu
poziomowi oleju i rurze pionowej
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NORD DRIVESYSTEMS

MAXXDRIVE® dla techniki mieszania | mieszadet

SAFOMI — Sealless Adapter for Mixers

Kompaktowa kombinacja' reduktoréw przemystowych MAXXDRIVE® i bezuszczelkowego adaptera
IEC/NEMA (SAFOMI) optymalnie nadaje sie do mieszadet. Adapter SAFOMI-IEC/NEMA zawiera objgto$¢
wyréwnawczg oleju, dzieki czemu mozna zrezygnowac z dodatkowych elementow i czesci podlegajgcych
zuzyciu (np. zbiornik oleju, pierscien uszczelniajgcy wat po stronie napedu). Efektem jest wigksze
bezpieczenstwo pracy i mniejsze naktady na konserwacje.

Istniejgce reduktory walcowe MAXXDRIVE® ze standardowym adapterem IEC/NEMA mozna tatwo
przeksztatci¢ w wersje z adapterem SAFOMI.

Mniejsza liczba czesci podlegajacych zuzyciu Mniejsza liczba dodatkowych elementow

» Nie jest wymagany pierscien uszczelniajgcy wat » Zredukowany poziom oleju, nie jest wymagany
miedzy reduktorem i cylindrem I[EC/NEMA dodatkowy zbiornik oleju

» Wigksza trwatos¢, mniejsze zapotrzebowanie na serwis » Mniejsze zapotrzebowanie na przestrzen

» Mniejsze naktady na konserwacje i wigksze montazowg dzigki zredukowanej liczbie
bezpieczenstwo pracy dodatkowych elementow

Porownanie wariantow

Standardowy adapter IEC/NEMA i Adapter SAFOMI-IEC/NEMA

pierscien uszczelniajgcy wat

Rura odpowietrzajgca

R - e ke Poziom oleju

i przewody
elastyczne

! Rozwigzanie to jest dostgpne dla reduktoréw walcowych MAXXDRIVE® o wielkosci 7 — 11 w potozeniu montazowym M5
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Akcesoria/ Czujniki

Napedy mieszadet MAXXDRIVE® sg opcjonalnie wyposazone na przyszio$¢ w
czujniki do monitorowania stanu pracy. Na zyczenie mozemy zmodyfikowac nasze
rozwigzanie napgdowe, uwzgledniajgc czujniki wymagane przez klienta.

Opcje

e
e

Monitorowanie poziomu oleju Monitorowanie temperatury

o

Wskazywanie przeciekéw Czujnik ci$nienia oleju Czujnik wibracji

Motoreduktory dla techniki mieszania i mieszadet

W przypadku mnigjszych rozwigzar napedowych i mieszadet wspétosiowych
stosowanych w technice mieszania i mieszadet firma NORD oferuje poréwnywalny
system modutowy z motoreduktorami.

Motoreduktory Motoreduktory walcowe
walcowe/ G1000 w korpusie ptaskim / G1000

Moc: 0,12 — 160 kW Moc: 0,12 — 200 kW
Moment obrotowy: 10 — 26.000 Nm Moment obrotowy: 110 — 100.000 Nm

Motoreduktory Motoreduktory
walcowo-stozkowe / G1000 Slimakowe/ G1000

Moc: 0,12 — 200 kW Moc: 0,12 — 15 kW
Moment obrotowy: 180 — 50.000 Nm Moment obrotowy: 30 — 2.800 Nm

NORD®

DRIVESYSTEMS

Korpus
» Korpus jednoczesciowy

» Mniejsze zapotrzebowanie na
serwis i mniejsze naktady na
konserwacje

» Optymalna wytrzymatos$¢
i sztywnosc

» Wtasna produkcja bardzo
precyzyjnych korpusow

» Bardzo doktadne potozenia watu

Uzebienie

» Opracowane zgodnie z
migdzynarodowymi normami/
standardami

» Utwardzone dyfuzyjne i
precyzyjnie obrobione

» Wiasna produkcja wysokie;
jakosci

» Zespoty kot zgbatych stozkowych
zoptymalizowane pod
wzgledem poziomu hatasu

» tozyska toczne wysokiej jakosci
od markowych producentow

» tozyska toczne o
zredukowanym tarciu

» Duza trwato$¢ tozysk tocznych

www.nord.com | 11



Seria MAXXDRIVE® to niezawodny cztonek rodziny produktéw NORD dla wysokich
momentéw obrotowych. Dzigki bogatej ofercie modutowych produktéw firma NORD
oferuje liczne i zindywidualizowane rozwigzania napgdowe, ktére sg zoptymalizowane
pod wzgledem technicznym i komercyjnym. W obszarze stosowania systemdw
napedowych mieszadet mogg by¢ oferowane zoptymalizowane rozwigzania dostosowane
do specjalnych wymagan dzigki kombinacji réznych standardowych wariantéw i opcji.

PL

NORD NAPEDY SP. Z 0.0.
Zakrzow 414

32-003 Podteze

T. +4812/288 99 00
F:+48 12 /28899 11
biuro@nord.com

NORD®

DRIVESYSTEMS

NORD DRIVESYSTEMS
Asortyment produktow

» Kompleksowe systemy
napgdowe z modutowych
komponentdow

» Wysoka gtebokos¢
przetwarzania

» Duza dostgpnosc
» Globalna sie¢ produkcyjna

» Krotkie terminy dostaw
znajdujacych sie w
magazynie komponentow i
cze$ci zamiennych

» Najwyzsza jakos¢ produkcji
we wszystkich zaktadach

» Dostepne réwniez w wersji
ATEX

» Portal dla klientow
myNORD do konfiguracji
online, wyceny, okreslania
czasu dostawy,
zamawiania

» Niezawodny partner
w kwestiach projektowania,
produkcji, montazu
i serwisu z dostepnoscig
2417

Member of the NORD DRIVESYSTEMS Group

PL—F1060 Nr. art. 6022213 / 4020



