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ANLAGE

zur RKanformitédtsbescheinigung PTB Nr. Ex-93.C.3219

Beschreibung des Priifgegenstandes

Die mechanische Ausfihrung des Drehstrommotors

Typ 1MAS 083-4 BA

in der Ziindschutzart ErhShte Sicherheit "e" ist festgelegt in der Teilbe-
scheinigung PTB Nr. Ex—90.C.304C U und den zugehdrigen Nachtriigen.

Bemessungsgrifien und Daten

Diese Bescheinigung gilt unter der Voraussetzung, daB sich die Motoren dieses
Typs hinsichtlich der elektrischen und thermischen Beanspruchungen nur unwesent-
lich von dem gepriiften Muster unterscheiden, fiir die folgenden Ausfihrungen:

Leistung: 0,75 kW
Spannung : 180 220 380 500 660 690

Strom: 4,0 3,3 1,89 1,44 1,09 1,04
Leistungsfaktor: ,81

Frequenz: 50 Bz
Drehzahl: 1385 min~!
Betriebsart: 51

Verhdltnis I,/Iy: 4,8

Wirmeklasse: E oder F

Neben den oben angegebenen Spannungen sind auch dazwischenliegende Werte zu-
ldssig. Die zugehdrigen Stréme sind im reziproken Verhiltnis der Spannungen
umzurechnen. Gegeniiber den Bemessungswerten darf die Netzspannumg bis zu

* 5 Z und die Netzfrequenz bis zu * 2 % entsprechend dem Bereich A nach
I[EC 34-1 schwanken.

Temperaturiiberwachung

Fir die Auswahl einer stromabhingig verzdgerten Schutzeinrichtung wurden die
Zeiten ty wie folgt bestimmt:

Temperaturklasse: T1 T2 T3
Zeit tg: 17 17 16
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