Przetwornice czestotliwosci do zastosowan iNORD@

w zakresie transportu poziomego
NORDAC ON, seria SK 300P DRIVESYSTEMS




Przetwornice najwyzszej klasy
NORDAC ON, seria SK 300P

NORDAC ON

NORDAC ON to kompaktowa, inteligentna
przetwornica czestotliwodci do zdecentralizowanego
stosowania, ktdra zostata specjalnie opracowana do
szczegolnych wymagan transportu poziomego i do
wspofpracy z nowym silnikiem synchronicznym IE5+
(NORDAC ON+).

Funkcjonalnosé

Przetwornica NORDAC ON/ ON+ jest zoptymalizowana
pod katem standardowego zakresu funkcji w zakresie
transportu poziomego. Standardowo s3 dostepne
nastepujace funkcje:

» Mozliwos¢ integracji czujnikéw przez wejscia
cyfrowe

» W razie potrzeby zintegrowany czoper hamowania
moze skierowa¢ energie generatorowg do
opcjonalnego rezystora hamowania

» System zarzadzania do optymalnego sterowania
elektromechanicznym hamulcem  zatrzymujgcym
gwarantujgcy bezzuzyciowe przetgczanie hamulca

» Szybka i prosta diagnostyka dzigki dobrze
widocznym wskaznikom LED

» Funkcje Safe-Torque-Off (STO) mozna opcjonalnie
zintegrowac z przetwornicg czestotliwosci i jest ona
sterowana przez dwa bezpieczne wejscia

Kompaktowos$¢

Trzy wielkosci zapewniajg zakres mocy 0,37 — 3,7 kW
(NORDAC ON/ON+)lub do 1,5 kW (NORDAC ON PURE).
Zoptymalizowane skojarzenie mocy i wielkosci umozliwia
instalacje nawet w najmniejszych przestrzeniach.
Przetwornica NORDAC ON zostata zaprojektowana do
pracy z silnikami asynchronicznymi IE3, a przetwornica
NORDAC ON+ jest przeznaczona do potaczenia
z silnikami synchronicznymi i uzupetnia asortyment
wysokowydajnych produktow firmy NORD zwigzanych
z nowg generacja silnikow IE5+.

Jezeli nie jest pozadany lub mozliwy montaz
przetwornicy  czestotliwosci na  silniku, istnieje
alternatywna mozliwos¢ montazu na Scianie w celu
podtaczenia przetwornicy blisko napedu.
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NORDAC ON PURE

PURE

NORDAC ON PURE  rozszerza  zakres — stosowania
kompaktowej przetwornicy czestotliwosci 0 zastosowania
w przemysle spozywczym i produkcji napojow (F&B).

W tym celu korpus urzadzenia jest specjalnie
dostosowany do wymagan branzy F&B. Oprdcz otworu
diagnostycznego sg dostepne tylko solidne okragte
7tacza wiykowe M23 do hybrydowego podtaczenia
napiecia sieciowego/sterujgcego i potgczenia Ethernet.
NORDAC ON PURE jest przeznaczony do montazu na
silniku bez uzebrowania NORD IE5+ (bez wentylacji)
dostosowanego do wymagan branzy F&B Iub
alternatywnie jako opcja do montazu na $cianie. Do
podtaczenia elektrycznego sg dostepne specjaine kable
higieniczne.


https://www.nord.com/en/products/drive-electronics/decentral-drive-solutions/sk-300p-nordac-on-on-frequency-inverter.jsp

Cyfryzacja

Podobnie jak wszystkie przetwornice czgstotliwosci
NORD réwniez nowy cztonek rodziny NORDAC posiada
wysokowydajny sterownik PLC realizujgcy funkcje
zwigzane z napedem. Moze przetwarza¢ dane z
podfgczonych czujnikéw i aktuatordw, niezaleznie
inicjowaé sterowanie procesami oraz przesytac
dane napedu i aplikacji do stanowiska sterowania,
potaczonych w sie¢ komponentéw lub istniejgcej
chmury.

Oba warianty przetwornic czestotliwosci posiadajg
zintegrowany interfejs Ethernet, dzieki czemu sg
dobrze dostosowane do integracji z nowoczesnymi
urzadzeniami automatyki. Zadany protokét mozna
tatwo ustawi¢ za pomocg parametrow niezaleznie od
typu sieci: ProfiNET, EtherNET IP, lub EtherCAT.

NORDAC ON

100% Plug & Play

Wszystkie potaczenia s3 wtykowe i gwarantujg
szybkie, nieskomplikowane i minimalizujgce bfedy
uruchomienie. Zasilanie przetwornicy jest realizowane
przez 6-cio stykowy wtyk obejmujacy zasilanie 3
fazowe 400V oraz zasilanie 24V DC wymagane do
sterowania i komunikacji. Za pomocg wtyku Daisy
Chain mozna podfgczy¢ szeregowo kilka napgdow w
celu zoptymalizowania wymaganej dtugosci kabla.

Wytrzymato$¢

Obudowa przetwornicy czestotliwosci jest w cafosci
wykonana z aluminium i posiada wysoki stopien
ochrony IP (do IP66), dzigki czemu przystosowana jest
réwniez do trudnych warunkéw otoczenia.
Przetwornica NORDAC ON / ON+ moze pracowaé w
zakresie temperatur od -30 do +40°C, dzieki czemu
jest odpowiedni réwniez do zastosowan w zakresie
gtebokiego mrozenia.

NORDAC ON
Montaz nascienny

NORD®

DRIVESYSTEMS
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Normy
| dopuszczenia

Wszystkie urzadzenia catej serii spetniajg wymagania nizej podanych norm i dyrektyw.

Dopuszczenie Dyrektywa Zastosowane normy Certyfikaty Oznaczenie
CE Niskie napigcie ~ 2014/35/UE  EN 61800-5-1 310001 _0921
(Unia Europejska) EN 60529
EMC 2014/30U  EN 618003
EN 63000
EN 61800-9-1
RoHS 2011/65/UE EN 61800-9-2
Dyrektywa 2015/863
delegowana (UE)
Ekoprojekt 2009/125/WE
Rozporzadzenie  2019/1781
(UE) ekoprojekt
uL UL 61800-5-1 E171342
(USA)
c(UL)us
CSA (22.2 No.274-13 E171342
(Kanada) LlSTED
RCM F2018L00028 EN 61800-3 C310001
(Australia)
EAC TR CU 004/2011, IEC 61800-5-1 W przygotowaniu
(Eurazja) TR CU 020/2011 IEC 61800-3
UKrSEPRO EN 61800-5-1 311900
(Ukraine) EN 60529
EN 61800-3
EN 63000
EN 60947-1
EN 60947-4
EN 61558-1
EN 50581
UKCA EN 61800-5-1 352000
(United Kingdom) EN 60529 u K
EN 61800-3
EN 63000 c n
EN 61800-9-1
EN 61800-9-2

4 | F3080 4223 | www.nord.com



NORD®
KOd typu DRIVESYSTEMS

Przetwornica czestotliwosci

SK 300P-360-340-A

Filtr przeciwzaktdceniowy: A = klasa A1 (C2)

Napiecie zasilajgce: x40 = 400 V

Liczba faz zasilania: 3xx = 3 fazy

Liczba cyfr przed przecinkiem dla oznaczenia mocy: 0 = 0,xx, 1 = 0x,x0, 2 = 0xx,0

Moc znamionowa urzgdzenia: 360 = 0,37 kW wielkos¢ 1,
450 = 0,45 kW wielkos¢ 1,
370 =0,37 kW wielkos¢ 2,
750 = 0,75 kW wielkos¢ 2,
950 = 0,95 kW wielkos¢ 2
111 =11 kKW wielkos¢ 3
151 =1,5kW wielkos¢ 3
191 =1,9kW wielkos¢ 3
221 =22 kW wielkos¢ 3
301 =3,0kW wielkos¢ 3
371 =3,7kW wielkos¢ 3

Seria urzadzen: SK 300P, NORDAC ON bez bezpieczenstwa funkcjonalnego
SK 301P, NORDAC ON z bezpieczenstwem funkcjonalnym
SK 310P, NORDAC ON+ bez bezpieczenstwa funkcjonalnego
SK 311P, NORDAC ON+ z bezpieczenstwem funkcjonalnym
SK 350P, NORDAC ON PURE bez bezpieczenstwa funkcjonalnego
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NORDAC ON, seria SK 300P
Przeglad wszystkich wariantow urzadzen

NORDAC ON NORDAC ON NORDAC ON+ NORDAC ON PURE

SK 30xP SK 30xP SK 31xP SK 350P
0,37 0,37 0,37 0,37
Moc - 0,45 kW - 3,7 kW - 3,7kW - 1,5 kW
Wielkos¢ 1 2-3 2-3 2-3
Bezczujnikowe sterowanie wektorem pradu (sterowanie ISD) ° ° ) )
Interfejs diagnostyczny RS-485/RS-232 przez RJ12 ) ) ) )
4 przetaczalne zestawy parametrow ) ) ) )
Wszystkie powszechnie stosowane funkcje napgdu [ ® ® ®
Parametry wstgpnie ustawione na wartosci standardowe ) ) ) °
Pomiar rezystanciji stojana ) ) ) )
Funkcja oszczgdzania energii, zoptymalizowana sprawnos¢ przy ° ° ° °
obcigzeniu czesciowym
Filtr sieciowy klasy C2, montowany na silniku lub kabel silnika do 5 m w
R ° ) ) )
przypadku montazu nasciennego
Funkcje monitorowania ) ) ) )
Monitor obcigzenia ) ° ) )
POSICON O O ) )
Funkcjonalnos¢ PLC ) ) ) °
Komunikacja ethernetowa: EtherCat, Ethernet IP, PROFINET 10 ) ) ) )
Zewnetrzne zasilanie 24 V DC do zasilania karty sterujgcej ) ° ) )
System zarzgdzania mechanicznym hamulcem zatrzymujgcym O ® ) ®
Czoper hamowania (opcjonalny rezystor hamowania) ] ) ) )
Funkcja ,Bezpieczne wytgczenie momentu” i ,,Bezpieczne zatrzymanie” o o
(STO, SS1-1)!
Wewnetrzne rezystory hamowania (0]
'Za pomocg fabrycznie zintegrowanego modutu opcjonalnego SK CUB-STO, podtgczenie @ Dostepny seryjnie
za pomocg ztgcza wiykowego M12 Opcjonalny

O Niedostepny
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NORD®

DRIVESYSTEMS

NORDAC ON  NORDAC ON NORDAC ON+ NORDAC ON PURE

SK 30xP SK 30xP SK 31xP SK 350P
0,37 0,37 0,37 0,37

Moc - 0,45 kW -3,7 kW - 3,7 kW - 1,5 kW
Wielkos¢ 1 2-3 2-3 2-3
Mozliwos¢ montazu na silniku IE3 ° ) o) o}
Mozliwos¢ montazu na silniku IE5+ O e} ° )
Interfejs enkodera RS-485 O O ) °
DIN przez wtyk M12 4-2! 4-42-22 4-42-22 O
DOUT przez wiyk M12 0-2' 2-02-22 2-02-22 O
Wejscie zasilania (3-fazowe 400V) ° ° ° °
z whudowanym 24 V DC przez wtyk
Wyjscie zasilania / Daisy Chain (3-fazowe 400V) N ° ° °
z wbudowanym 24V DG przez wiyk
Przekaznik temperaturowy (PTC) ° ) ) )
12 WE/WY cyfrowe z mozliwoscig parametryzacii jako

DIN lub DOUT
2 W wersji SK 3x1P sa dostepne 4 DIN, z ktdrych 2

mozna opcjonalnie sparametryzowac jako DOUT.

Stan LED
Ztacza M12 do komunikacji
ethernetowej Stan LED

Wejscie zasilania \-

WyijScie zasilania

Ztacza M12 dla wejs¢
i wyjs¢ cyfrowych

i interfejs diagnostyczny

T
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Przetwornica czestotliwosci NORDAC ON
3~400 ... 480V

Czestotliwosc wyjsciowa 0,0 ... 400,0 Hz Stopien ochrony IP55, opcjonalnie IP66,

o ) NORDAC ON PURE: IP69
Czestotliwosc kluczowania 3,0 ... 16,0 kHz NEMA typ 1 (wyzsze klasy NEMA na
Typ. przecigzalnosé 150% przez 60 s zamowienie)

ZOOZA’ przez5's Regulacja i sterowanie  Bezczujnikowe sterowanie wektorem
250% przez 1 pradu (ISD), liniowa charakterystyka Uf
Klasy sprawnosci IE2 Monitorowanie [’t silnika
Sprawno$¢ przetwornicy  ok. 95% temperatury silnika PTC / przefacznik bimetalowy
czestotliwosci
Prad uptywowy <30 mA
Temperatura otoczenia -30°C ... +40°C (S1)
-30°C ... +50°C (S3, 70% ED)
Moc znamionowa silnika Znamionowy
Przetwornica prad wyjsciowy Napigcie Napigcie
czestotliwosci 400V [kW] 480V [hp] wart. skut. [A] zasilajgce wyjsciowe Wielkos¢
SK 300P-360-340-A 0,37 1/2 1,2 1
SK 3XXP-370-340-A 0,37 1/2 1,2 2
SK 300P-450-340-A 0,45 3/5 1,5 1
SK 3XXP-750-340-A 0,75 1 2,2 2
SK 3XXP-111-340-A 1,1 11/2 3,0 -20%/+10%, 0 do napiecia 3
SK 3XXP-151-340-A 15 2 38 A7 ...63 Hz zasilajacego 3
SK 30XP-191-340-A 1,9 21/2 4,3 3
SK 3XXP-221-340-A 2,2 3 52 3
SK 3XXP-301-340-A 3,0 4 72 3
SK 31XP-371-340-A 3,7 5 8,1 3
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NORD®

DRIVESYSTEMS
Wymiary, montaz na silniku
Ciezar wytgcz. silnik
Przetwornica czestotliwosci Silnik [kl dt. x szer. x wys. [mm] Wielkos¢
-360-340-A bis -450-340-A IE3 BG 63 - 71 1,5 230x121x79 1
-370-340-A bis -950-340-A IE3 BG 63 - 80 1,9 260 x 130 x 83 2
K30 -111-340-A bis -151-340-A IE3 BG 80 -90 33 296 x 160 x 104 3
-191-340-A bis -301-340-A IE3 BG 90 35 296 x 160 x 123 3
-370-340-A bis -950-340-A [E5+ BG 71 1,9 251 x130x 97 2
SK31xP  -111-340-A bis -151-340-A [E5+ BG 90 34 285x 160 x 124 3
-221-340-A bis -371-340-A IES+ BG 90 3,6 304 x 160 x 144 3
-370-340-A bis -750-340-A IE5+ BG 71 277 x133x122 2
3o -111-340-A bis -151-340-A IE5+ BG 90 307 x 160 x 146 3
WYS.
Ciezar Wymiary, montaz na $cianie
Przetwornica czegstotliwosci [kq] dh. x szer. x wys. [mm] Wielkos¢
-360-340-A bis -450-340-A 1,7 211x 161 x 84 1
SK 30xp/  -370-340-Abis -950-340-A 2,1 244 x 171 x99 2
SK3TP 111-340-A bis -151-340-A 35 272 x 201 x 117 3
-191-340-A bis -371-340-A 37 272 x 201 x137 3
SK 350 -370-340-A bis -750-340-A 260 x 184 x 111 2
-111-340-A bis -151-340-A 290 x 214 x 134 3
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Opcje dla NORDAC ON

Bezpieczenstwo funkcjonalne

Przetwornice czestotliwosci NORDAC ONi NORDAC
ON+w przypadku wielkosci 2 i 3 dysponujg opcja
,Bezpieczenstwo funkcjonalne”.

Dostepnos¢ w nastepujacych urzadzeniach:

SK 301P, SK 311P

Funkcje WE/WY

Uwagi

Bezpieczenstwo funkcjonalne:
STO-PLe/SIL3 2 bezpieczne DIN
SS1-t-PLd/SIL 2

Wewnetrzne rezystory hamowania

Wewnetrzne rezystory hamowania sg przewidziane do
zastosowan, w ktorych wystepuja niewielkie lub tylko
sporadyczne i krétkotrwate procesy hamowania.
Wewnetrznych rezystorow hamowania nie mozna
zamontowa¢ w pozniejszym czasie i dlatego nalezy
je uwzgledni¢ juz podczas zamawiania. Nominalna
moc ciggta jest ograniczona do 25% ze wzgledow
termicznych.

Bezpieczenstwo funkcjonalne:

2-kanatowe przyfgcze

Moc ciggta’ Moc krétko-
Montazna  Montaz Rezystancja Pn trwata? Emax
Przetwornica czestotliwosci  scienny na silniku Q] W] [KWs] Wielkos¢
-360-340-A bis -950-340-A ° ° 400 70 0,9 2
SK 30xP

-111-340-A bis -301-340-A o ° 300 100 1,3 3
-370-340-A bis -950-340-A ° ° 400 70 0,9 2
SK31xP  -111-340-A his -371-340-A ° 300 100 1,3 3
-111-340-A bis -371-340-A ° 200 200 2,0 3
-370-340-A bis -750-340-A ° ° 400 70 0,9 2
SK3b6xP  -111-340-A his -151-340-A ° 300 100 1,3 3
-111-340-A bis -151-340-A ° 200 200 2,0 3

! Redukcja mocy ciggtej rezystora hamowania do 25%
MOCy znamionowej.
2 Dopuszczalny maks. jednokrotnie w ciggu 10's
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Interfejsy do
obstugi, parametryzacji i komunikacji

Obstuga i parametryzacija

Opcjonalne moduty do wyswietlania komunikatow stanu i komunikatéw roboczych
w 14 jezykach, parametryzacji i obstugi przetwornic czestotliwosci. Oprocz wersji do
bezposredniego montazu na urzadzeniu lub do montazu w drzwiach szafy sterownicze;
sg rowniez dostepne wersje przenosne. Patrz akcesoria od str. 165.

Typ
Nazwa
Numer art.

Opis

NORD®

DRIVESYSTEMS

Uwagi

=
=

ParameterBox
SK PAR-5H
275281614

SimpleControlBox
SK CSX-3H
275281013

Oprogramowanie do
obstugi i parametryzaciji
NORDCON

Modut Bluetooth
NORDAC ACCESS BT
SK TIE5-BT-STICK
275900120

Obstuga i parametryzacja, ekran LCD

(podswietlany), wyswietlacz tekstowy w 14
jezykach, bezposrednie sterowanie maks.

pieciu urzadzen, pamiec dla pieciu zestawow
danych, komfortowy panel obstugi z przyciskami,
komunikacja przez RS-485, zawiera kabel

przytaczeniowy o dtugosci 1,5 m.

Wersja przenosna, nadaje sie do montazu w

drzwiach szafy sterowniczej. IP54

Obstuga i parametryzacja, czteropozycyjny
7-segmentowy wyswietlacz, bezposrednie
sterowanie urzgdzenia, komfortowy panel obstugi
Z przyciskami, zawiera kabel przytaczeniowy

o dtugosci 2 m.
Wersja przenosna, IP54

Oprogramowanie do obstugi i parametryzacji oraz
wspomagania uruchamiania i analizy btedow
elektronicznej techniki napedowej firmy NORD.

Nazwy parametrow w 14 jezykach

Interfejs do ustanowienia potaczenia

bezprzewodowego przez Bluetooth z urzgdzeniem
mobilnym (np. tabletem lub smartfonem).

Za pomoca aplikacji NORDCON APP,

oprogramowania NORDCON dla urzadzen
mobilnych, jest mozliwa inteligentna obstuga

i parametryzacja, a takze wspomaganie

uruchamiania i analiza btgdow elektronicznej

techniki napedowej firmy NORD.

Podtaczenie w celu wymiany danych

z NORDCON STUDIO do komputera
(USB 2.0), (konieczny dostgpny w
handlu kabel przytgczeniowy ,USB-C”,
np. numer artykutu: 275292100)
Zasilanie elektryczne np. bezposrednio
przez przetwornice czestotliwosci lub
komputer

Parametry elektryczne:
45...30VDC/1,3W
zasilanie np. bezposrednio przez
przetwornice czestotliwosci

Bezpfatne pobranie:
www.nord.com

Dostepny bezpfatnie dla systemu
Android i i0S
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https://www.nord.com/de/dokumentation/software/nordcon/nord-con-download.jsp

NORD NAPEDY SP. 7 0.0.,
Zakrzéw 414

32-003 Podteze

Fon. +48-122889900
Fax. +48-122889911
biuro@nord.com
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